
Patins à ressort
pour un positionnement précis 



Patins à ressort – petit mais d’une grande efficacité

Positionnement précis

Fixation rapide

Arrêt sûr  

Emploi universel



Le petit élément raffi né très discret

Elément universel utilisable 
dans tous les domaines:

Les patins à ressort sont employés pour:

1 Conception de dispositifs et 
d’outillage

1 Industrie de machines et industrie 
électrique

1 Construction d’appareils
1 Système de verrouillage, appareils 

ménagers, instruments médicaux
1 etc.

1 Acier
1 INOX
1 Plastique
1 les ressorts sont toujours en INOX

Les matériaux  appropriés 
dans tous les cas d’utilisation:

1 la fi xation rapide d’éléments inter-
changeables, par ex. porte-couteau, 
montures de lampe ou éléments de 
serrage

1 l’ajustage de déplacements précis, 
par ex. arrêt ou butée

1 l’appui pour la construction de gaba-
rits, de dispositifs et d’outillage

1 le positionnement de mouvements 
linéaires et radiaux, par ex. cou-
lisses ou cliquets dans la construc-
tion d’outillage, de machines et 
d’appareils

1 l’arrêt pour composants mobiles, par 
ex. fenêtres et portes

1 le centrage d’éléments d’alignement, 
par ex. arbres, douilles, roulements

1 le réglage précis, par ex. démultipli-
cateurs

1 l’enclenchement dans la bonne posi-
tion, par ex. délimitations de courses 
variables des machines d’emballage

La solution pour chaque construction 

1 Avec fi letages M3 à M20
1 À insérer pour Ø 4 à 8 mm
1 Avec bille ou boulon
1 Avec fente ou six pans creux

1 Eléments spéciaux selon besoin du 
client

1 Avec pression ressort déterminée 
(selon besoin du client)
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Patins à ressort – programme du stock

avec bille et fente EH 2204

1 BN 13377 Pression Pression
Douille POM bleu
Bille INOX trempé blanc
Ressort INOX

d1 BN 13377 BN 13378 l a d2 Début F1 Fin F2

Code Code ~N ~N

    M6 2204006 2204406 14 1 3,5 12 17 1 1

1 BN 13378     M8 2204008 2204408 16 1,5 5 20 35 1 1

Douille POM bleu
Bille POM blanc
Ressort INOX

  M10 2204010 2204410 19 2 6 25 45 1 1

avec bille et six pans creux EH 2203 (pression ressort standard)

1 BN 20199 Pression Pression
Douille acier de décolletage bruni
Bille acier de roulement à billes trempé
Ressort INOX

d1 BN 20199 BN 20201 l a d2 Début F1 Fin F2

Code Code ~N ~N

  M4 2203004 2203204 12 0,8 2,5 8,5 14 1 1

1 BN 20201   M5 2203005 2203205 14 0,9 3 8 14 1 1

Douille INOX 1.4305
Bille INOX trempé
Ressort INOX

  M6 2203006 2203206 15 1 3,5 11 18 1 1

  M8 2203008 2203208 18 1,5 4,5 18 31 1 1

M10 2203010 2203210 23 2 6 24 45 1 1

M12 2203012 2203212 26 2,5 8 26 49 1 1

avec bille et six pans creux EH 2203 (pression ressort renforcée) 

1 BN 20200 Pression Pression
Douille acier de décolletage bruni
Bille acier de roulement à billes 
trempé, jaune
Ressort INOX

d1 BN 20200 BN 20202 l a d2 Début F1 Fin F2

Code Code ~N ~N

  M5 2203045 2203245 14 0,9 3 15 22 1 1

1 BN 20202   M6 2203046 2203246 15 1 3,5 19 28 1 1

Douille INOX 1.4305, extrémité de la 
douille marquée jaune 
Bille INOX trempé
Ressort INOX

  M8 2203048 2203248 18 1,5 4,5 36 62 1 1

M10 2203050 2203250 23 2 6 57 104 1 1

M12 2203052 2203252 26 2,5 8 61 110 1 1
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avec bille et fente EH 2205 (pression ressort standard)

1 BN 13363 Pression Pression
Douille acier de décolletage bruni
Bille acier de roulement à billes trempé
Ressort INOX

d1 BN 13363 BN 13370 l a d2 Début F1 Fin F2

Code Code ~N ~N

  M3 2005003 2005403 7 0,4 1,5 3 4,5 1 1

1 BN 13370   M4 2005004 2005404 9 0,8 2,5 8,5 14 1 1

Douille INOX 1.4305
Bille INOX trempé
Ressort INOX

  M5 2005005 2005405 12 0,9 3 8 14 1 1

  M6 2005006 2005406 14 1 3,5 11 18 1 1

  M8 2005008 2005408 16 1,5 4,5 18 31 1 1

M10 2005010 2005410 19 2 6 24 45 1 1

M12 2005012 2005412 22 2,5 8 26 49 1 1

M16 2005016 2005416 24 3,5 10 41 86 1 1

M20 2005020 2005420 30 4,5 12 56 111 1 1

avec bille et fente EH 2205 (pression ressort renforcée) 

1 BN 13364 Pression Pression
Douille acier de décolletage bruni
Bille acier de roulement à billes trempé 
Ressort INOX

d1 BN 13364 BN 13371 l a d2 Début F1 Fin F2

Code Code ~N ~N

  M5 2205205 2205605 12 0,9 3 15 22 1 1

1 BN 13371   M6 2205206 2205606 14 1 3,5 19 28 1 1

Douille INOX 1.4305, extrémité de la 
douille marquée jaune
Bille INOX trempé
Ressort INOX

  M8 2205208 2205608 16 1,5 4,5 36 62 1 1

M10 2205210 2205610 19 2 6 57 104 1 1

M12 2205212 2205612 22 2,5 8 61 110 1 1

M16 2205216 2205616 24 3,5 10 68 142 1 1

M20 2205220 2205620 30 4,5 12 84 166 1 1

avec tourillon et fente EH 2205 (pression ressort standard)

1 BN 13365 Pression Pression
Douille acier de décolletage bruni
Boulon acier de décolletage trempé
bruni
Ressort INOX

d1 BN 13365 BN 13372 l a d2 Début F1 Fin F2

Code Code ~N ~N

  M4 2205104 2205504   9 1,5 1,8 4,5 12,5 1 1

  M5 2205105 2205505 12 2 2,4 5 13 1 1

1 BN 13372   M6 2205106 2205506 14 2 2,7 6 17 1 1

Douille INOX 1.4305
Boulon INOX 1.4305
Ressort INOX

  M8 2205108 2205508 16 2 3,8 16 33 1 1

M10 2205110 2205510 19 2,5 4,5 19 42 1 1

M12 2205112 2205512 22 3,5 6,2 22 57 1 1

M16 2205116 2205516 24 4,5 8,5 38 78 1 1
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avec bille et tête cylindrique avec fente EH 2205 (pression ressort standard)

1 BN 20203 Pression Pression
Douille acier de décolletage bruni
Bille acier de roulement à billes trempé
Ressort INOX

d1 BN 20203 BN 20204 l l1 a d2 d3 Début F1 Fin F2

Code Code ~N ~N

  M4 2205930 2205940 6,5 9,5 0,8 2,5 6 8 14 1 1

1 BN 20204   M5 2205931 2205941 8,5 12,5 0,9 3 8 8 14 1 1

Douille INOX 1.4305
Bille INOX trempé
Ressort INOX

  M6 2205932 2205942 9 14 1 3,5 10 11 18 1 1

  M8 2205933 2205943 11 16,5 1,5 4,5 13 18 31 1 1

M10 2205934 2205944 14 20 2 6 16 24 45 1 1
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avec tourillon et fente EH 2205 (pression ressort renforcée) 

1 BN 13366 Pression Pression

1

Douille acier de décolletage bruni
Boulon acier de décolletage trempé,  
zingué-bleu
Ressort INOX

BN 13373
Douille INOX 1.4305, extrémité
de la douille marquée jaune
Boulon INOX 1.4305
Ressort INOX

d1 BN 13366 BN 13373 l a d2 Début F1 Fin F2

Code Code ~N ~N

  M6 2205306 2205706 14 2 2,7 11 25 1 1

  M8 2205308 2205708 16 2 3,8 23 59 1 1

M10 2205310 2205710 19 2,5 4,5 20 54 1 1

M12 2205312 2205712 22 3,5 6,2 38 96 1 1

M16 2205316 2205716 24 4,5 8,5 50 100 1 1

avec tourillon et vis sans tête à six pans creux collée EH 2206 (pression ressort standard)

1 BN 13367 Pression Pression
Douille acier de décolletage bruni
Boulon acier de décolletage trempé 
bruni
Ressort INOX

d1 BN 13367 l a d2 n t s Début F1 Fin F2

Code ~N ~N

  M3 2206003 12 1 1 0,4 0,5 0,7 2 4 1

  M4 2206004 15 1,5 1,5 0,6 0,6 1,3 4,5 16 1

  M5 2206005 18 2,3 2,4 1,2 0,8 1,5 6 19 1

  M6 2206006 20 2,5 2,7 1,3 0,9 2 6 19 1

  M8 2206008 22 3 3,5 1,5 1,4 2,5 10 39 1

M10 2206010 22 3 4 1,5 1,4 3 10 39 1

M12 2206012 28 4 6 2,7 2 4 12 53 1

M16 2206016 32 5 7,5 3,2 2,5 5 45 100 1

M20 2206020 40 7 10 3,7 3 6 52 125 1
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avec tourillon et vis sans tête à six pans creux collée EH 2206 (pression ressort standard)

1 BN 13369 Pression Pression
Douille acier de décolletage bruni
Boulon POM blanc
Ressort INOX

d1 BN 13369 BN 13374 BN 13375 l a d2 n t s Début F1 Fin F2

Code Code Code ~N ~N

  M4 2206204 2206404 2206604 15 1,5 1,5 0,6 0,6 1,3 4,5 16 1 1 0

1 BN 13374   M5 2206205 2206405 2206605 18 2,3 2,4 1,2 0,8 1,5 6 19 1 1 0

Douille INOX 1.4305
Boulon INOX 1.4305
Ressort INOX

  M6 2206206 2206406 2206606 20 2,5 2,7 1,3 0,9 2 6 19 1 1 0

  M8 2206208 2206408 2206608 22 3 3,5 1,5 1,4 2,5 10 39 1 1 0

M10 2206210 2206410 2206610 22 3 4 1,5 1,4 3 10 39 1 1 0

0 BN 13375 M12 2206212 2206412 2206612 28 4 6 2,7 2 4 12 53 1 1 0

Douille INOX 1.4305
Boulon POM blanc
Ressort INOX

M16 2206216 2206416 2206616 32 5 7,5 3,2 2,5 5 45 100 1 1 0

avec tourillon et vis sans tête à six pans creux collée EH 2206 (pression ressort renforcée) 

1 BN 13368 Pression Pression
Douille acier de décolletage bruni
Boulon acier de décolletage trempé bruni
Ressort INOX
Vis sans tête clair

d1 BN 13368 l a d2 n t s Début F1 Fin F2

Code ~N ~N

  M5 2206105 18 2,3 2,4 1,2 0,8 1,5 11 40 1

  M6 2206106 20 2,5 2,7 1,3 0,9 2 15 43 1

  M8 2206108 22 3 3,5 1,5 1,4 2,5 20 75 1

M10 2206110 22 3 4 1,5 1,4 3 20 75 1

M12 2206112 28 4 6 2,7 2 4 45 120 1

M16 2206116 32 5 7,5 3,2 2,5 5 64 160 1

M20 2206120 40 7 10 3,7 3 6 75 195 1

exécution lisse avec collerette EH 2208

1 BN 13376 Pression Pression
Douille INOX 1.4303
Bille INOX trempé
Ressort INOX
Tolérance perçage H7 à H8

d1 BN 13376 d2 d3 l1 l2 a Début F1 Fin F2

Code ~N ~N

Ø 4 2208004 3 4,6 5 1 1 2,5 6 1

Ø 5 2208005 4 5,6 6 1 1,4 3 6,5 1

Ø 6 2208006 5 6,5 7 1 1,8 5,5 11,5 1

Ø 8 2208008 6,5 8,5 9 1 2,4 7 12,5 1
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exécution lisse avec collerette EH 2208

1 BN 13379 Pression Pression
Douille POM bleu
Bille INOX trempé
Ressort INOX

d1 BN 13379 BN 13380 d2 d3 l1 l2 a Début F1 Fin F2

Code Code ~N ~N

Ø 4 2208404 2208604 3 4,6 5 1 0,8 2,5 6,5 1 1

1 BN 13380 Ø 5 2208405 2208605 4 5,6 6 1 1 4,5 9 1 1

Douille POM bleu
Bille POM blanc
Ressort INOX
Tolérance perçage H7 à H8

Ø 6 2208406 2208606 5 6,5 7 1 1,6 6,5 13 1 1

Ø 8 2208408 2208608 6,5 8,5 9 1 1,9 8 18 1 1

exécution lisse sans collerette EH 2208

1 BN 20205 Pression Pression
Douille INOX 1.4305
Bille INOX trempé
Ressort INOX
Tolérance diamètre d1 +/- 0,04

d1 BN 20205 l a d2 Début F1 Fin F2

Code ~N ~N

Ø 3 2208310 7 0,65 2 4,5 7,5 1

Ø 3,5 2208312 9 0,8 2,5 6 14,5 1

Ø 4 2208315 11 0,9 3 8 14 1

Ø 4,5 2208317 12 0,95 3,2 9,5 16,5 1

Ø 5 2208320 13 1 3,5 11 18 1

Ø 5,5 2208322 14 1,2 4 15,5 25 1

Ø 6 2208325 15 1,5 4,5 18 31 1

à double billes EH 2209

1 BN 20206 Pression Pression
Douille laiton (moletée au milieu)
Bille INOX trempé
Ressort INOX

d1 BN 20206 l1 a d2 d3 Début F1 Fin F2

Code min. ~N ~N

Ø 2,5 2209025 5,3 0,65 2 2,52 1,3 2,5 1

Ø 3 2209030 7,3 0,8 2,5 3,02 2 4,5 1

Ø 4 2209040 9 0,9 3 4,03 2,5 7,5 1

Ø 5 2209050 10,8 1,2 4 5,03 3,5 8 1

Ø 7 2209070 14 2 6 7,03 4 12 1

Ø 8 2209080 18 2,1 6,5 8,03 6 15 1
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Vis de pression à bille / Tournevis

Tournevis pour EH 2206

1 BN 16007 pour dimension No. de commande l1 l2

  M3 2206.803 60 135 1

  M4 2206.804 75 155 1

  M5 2206.805 85 175 1

  M6 2206.806 85 175 1

  M8 2206.808 95 195 1

M10 2206.810 105 205 1

M12 2206.812 105 230 1

M16 2206.816 115 265 1

M20 2206.820 115 265 1

sans tête, bille pleine EH 2272

1 BN 20214 d1 BN 20214 l Charge statique
Vis acier amélioré 
1200 ± 100 N/mm2

Bille acier de roulement à billes trempé

Code max. kN

M4 2272042 6 3,5 1

2272043 8 3,5 1

2272044 10 3,5 1

2272045 12 3,5 1

2272046 16 3,5 1

M5 2272052 8 4,5 1

2272053 10 4,5 1

2272054 12 4,5 1

2272055 16 4,5 1

2272056 20 4,5 1

2272058 25 4,5 1

M6 2272062 10,8 9 1

2272063 12,8 9 1

2272064 16,8 9 1

2272065 20,8 9 1

2272066 25,8 9 1

M8 2272081 11,2 15 1

2272082 13,2 15 1

2272083 17,2 15 1

2272084 21,2 15 1

2272085 26,2 15 1

2272086 31,2 15 1

M10 2272101 13,7 20 1

2272102 17,7 20 1

2272103 21,7 20 1

2272104 26,7 20 1

2272105 31,7 20 1

2272106 36,7 20 1

2272108 41,7 20 1
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