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CALISMA  BASINCI

CENELERIN DURUMU
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F
E
I

NL
S
N

DK

GB
D TROCKENE LUFT

DRY AIR
AIR SEC
AIRE SECO
ARIA SECCA
DROGE LUCHT
TORR LUFT
TORR LUFT
TOR LUFT
KUIVAA ILMAA
SUCHE SPREZIONE 
POWIETRZE
KURU HAVA

ÖL
OIL
HUILE
ACIETE
OLIO
OLIE
OLJA
OLJE
OLIE
ÖLJYÄ
OLEJ

YAG

WASSER
WATER
EAU
ACQUA
AQUA
WATER
VANN
VANN
VAND
VESI
WODA

SU

SF
PL

TR
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> 7,5 bar ExTool 040
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ExTool 030
SW 23
ExTool 040-1/-2
SW 30

ExTool 030
SW 17 (2x)
ExTool 040-1/-2
SW 20 (2x)

ExTool 030
SW 13
ExTool 040-1
SW 15
ExTool 040-2
SW 17

SW 17

SW

SW

SW

SW

SW



ExTool 030 ExTool 040-1/-2 

5 – 7 bar 5 – 7 bar 

5 bar - 13.000 N 
6 bar - 16.000 N 
7 bar - 19.000 N 

5 bar - 16.000 N 
6 bar - 20.000 N 
7 bar - 24.000 N 

25 mm 18 mm 

2,5 kg 2,7 kg 

L 360 mm 360 mm 
H 356 mm 356 mm 

W 7 ° 7 ° 

3,5 l 3,5l 

Ø V 23/26 mm 28 mm 
X 138 mm 138 mm 

Ø G 110 mm 110 mm 

3-6 mm

ExTool 040-1 
7,0-10,0 mm 
ExTool 040-2 
12,0-16,0 mm 

3,6 mm 6,5 mm 

G 1/8 G 1/8 

4,5E/50C 4,5E/50C 

< 75 dB (A) 
(70,84 dB(A)) 

< 75 dB (A) 
(70,42 dB(A)) 

< 2,5 m/s² 
(1,08 m/s²) 

< 2,5 m/s² 
(0,86 m/s²) 

1 2 3 4 5 6

kg
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A
ExTool 030
S+L 4    300 161 899
S+L 5    300 161 901
S+L 6    300 161 902

ExTool 040-1
S+L 7    300 161 911
S+L 8    300 161 912
S+L 9    300 161 913
S+L 10  300 161 914

ExTool 040-2
L 12      300 161 931
L 14      300 161 932
L 16      300 161 933
L 18      300 162 607

ExTool 030
H 3     300 161 992
H 4     300 161 993
H 5     300 161 994
H 6     300 161 995

ExTool 040-1
H 7     300 161 996
H 8     300 161 997
H 9     300 161 998
H 10   300 161 999

C
ExTool 030
300 161 883

ExTool 040-1
300 161 903

ExTool 040-2
300 161 930

D
ExTool 030
300 161 884

ExTool 040-1/-2
300 161 905

B
ExTool 030
300 161 882

ExTool 040-1/-2
300 161 900



ExTool 030



ExTool 040-1 /-2





KVT-Fastening, Zweigniederlassung der Bossard AG
Lagerstrasse 8 
CH-8953 Dietikon

Tel.: +41 44 743 33 33 
Fax: +41 44 740 65 66

info-CH@kvt-fastening.com
www.kvt-fastening.ch
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