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Dimensionering, Konstruktion, Montage

Montage værktøj

metriske skruer træskruer / spånpladeskruer pladeskruer

Gevind Kærv nominel-∅ Kærv Gevind Kærv

M2 T6 X6 3 T10 X10 ST 2,2 – X6
M2,5 T8 X8 3,5 T15 X15 ST 2,9 – X10
M3 T10 X10 4 T15 X15 ST 3,5 – X15
M4 T20 X20 4,5 T25 X25 ST 3,9 – X15
M5 T25 X25 5 T25 X25 ST 4,2 – X20
M6 T30 X30 6 T25 X25 ST 4,8 – X25
M8 T40 X40 7 T30 X30 ST 5,5 – X25
M10 T50 X50 – – – ST 6,3 – X30

Type af hexalobular form nøgle:
– T = Torx®

– X = Indvendig 6-rund iht. ISO 10664

1) Referenceværdier baserede på produktstandarder. Særlige krav eller mærkevarer kan teknisk adskille sig fra disse.

Kærvtyper og størrelser på værktøj

Indvendig sekskant nøgler

Gevind Norm / Standard

DIN 912
ISO 4762
DIN 6912

DIN 7984 DIN 7991 DIN 913/914
DIN 915/916
ISO 4026/4027
ISO 4028/4029

ISO 7379 ISO 7380

M1,4 1,3 – – 0,7 – –
M1,6 1,5 – – 0,7 – –
M2 1,5 – – 0,9 – –
M2,5 2 – 1,5 1,3 – –
M3 2,5 2 2 1,5 – 2
M4 3 2,5 2,5 2 – 2,5
M5 4 3 3 2,5 – 3
M6 5 4 4 3 3 4
M8 6 5 5 4 4 5
M10 8 7 6 5 5 6
M12 10 8 8 6 6 8
M14 12 10 10 6 – –
M16 14 12 10 8 8 10
M18 14 12 12 10 – –
M20 17 14 12 10 10 –
M22 17 14 14 12 – –
M24 19 17 14 12 12 –
M27 19 – – – – –
M30 22 – – – – –
M33 24 – – – – –
M36 27 – – – – –
M42 32 – – – – –
M48 36 – – – – –

Bits / indvendig 6-rund (Torx) nøgler1) 



TF.087www.bossard.com©
 B

os
sa

rd
, F

-d
k-

20
23

.0
6

Dimensionering, Konstruktion, Montage

Montage værktøj

Nøglestørrelse på sekskantskruer / møtrikker

Gevind Norm / Standard
udvendig sekskant skruer / møtrikker udvendig sekskant skruer / bolte med flange

DIN ISO DIN ISO DIN DIN DIN/ISO/EN

558
601
931
933
934
960
961
7990
7968
(571)1)

4018
4016
4014
4017
4032
8765
8676

6914
6915
7999

7412
7414

561 ekstra kraftig / svær
6921

let udførelse
ISO 4162
EN 1662

ekstra kraftig / svær
EN 1665
sekskantmøtrikker
ISO 4161
EN 1661
EN 1663
EN 1664
DIN 6923
DIN 6926
DIN 6927

M1,6 3,2 – – – – – – –
M2 4 – – – – – – –
M2,5 5 – – – – – – –
M3 5,5 – – – – – – –
M3,5 6 – – – – – – –
M4 7 – – – – – – –
M5 8 – – – – 8 7 8
M6 10 – – – 8 10 8 10
M7 11 (12)1) – – – – – – –
M8 13 – – – 10 13 10 13
M10 17 16 – – 13 15 13 15 (EN: s = 16)
M12 19 18 22 21 16 16 15 (EN: s = 16) 18
M14 22 21 – – – 18 18 21
M16 24 – 27 – 18 21 21 24
M18 27 – – – – – – –
M20 30 – 32 34 24 27 27 30
M22 32 34 36 – – – – –
M24 36 – 41 – 30 – – –
M27 41 – 46 – – – – –
M30 46 – 50 – 36 – – –
M33 50 – – – – – – –
M36 55 – 60 – 46 – – –
M39 60 – – – – – – –
M42 65 – – – 55 – – –
M45 70 – – – – – – –
M48 75 – – – 65 – – –

1) til træskruer




